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MPC8308处理器针对低成本和低功耗进行了优化，提供高度集成的PowerQUICC® II Pro处理器，
可满足网络应用的需求，如智能电网家庭能源网关、数据集线器、无线LAN接入点、无线家庭小
区基站、消费电子印刷以及包括工业控制和工厂自动化在内的工业应用等。MPC8308处理器扩展了

PowerQUICC II Pro系列，以较低的成本实现了更高的CPU性能、高速外设及低功耗运行。

对于网络应用，千兆以太网MAC可连接到有线网络，而PCI Express®和SDIO接口可连接到无线
LAN或3G和4G调制解调器设备。MPC8308具有集成式IEEE® 1588 版本2时间同步功能，为时间敏
感的电信服务、工业网络交换机、电力线网络和测试/测量设备等应用提供极其精准的时钟同步。
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View additional information for 低功耗PowerQUICC® II Pro处理器带有DDR2、eSDHC、PCI Express、eTSEC、USB、IEEE® 1588.
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