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恩智浦MC33932在一个耐用的热增强型封装中有两个独立的单片式H桥电源IC。

• 主要用于汽车电子油门控制，但是也能用于在所要求的电流和电压限制范围内的任何低压直流

伺服电机控制应用

• MC33932的每个H桥都能控制电感负载，峰值电流可达5.0A
• RMS电流能力取决于器件封装的散热能力

• 当负载电流达到6.5A ± 1.5A以上时，内部峰值电流限制(控制)被激活。

• 在频率达到11kHz时，可对输出负载进行脉宽调制

• 面向中等电压H桥产品的Processor Expert®组件能够帮助您快速完成嵌入式应用的开发。

查看内部电路图

https://www.nxp.com.cn/products/power-management/motor-and-solenoid-drivers/powertrain-and-engine-control/embedded-component-medium-voltage-h-bridge:MVHBRIDGE-PEXPERT
https://www.nxp.com.cn/docs/en/data-sheet/MC33932.pdf#page=2


MC33932 Simplified Application Drawing Block Diagram

View additional information for H桥电机驱动器, 5-28 V, 5 A, 11 kHz.
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