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MPC852T是MPC866系列的“仅以太网”成员。与MPC866相似，MPC853T是0.18微米版本的
PowerQUICC®系列，MPC8xx内核的最高工作频率为100 MHz，外部总线最高为66 MHz。 MPC853T
的内核电压为1.8 V，I/O工作电压为3.3 V ，兼容5 V TTL。MPC853T集成通信控制器集成了多功能
单芯片集成微处理器和外设，适用于多种控制器应用，MPC853T适用于支持语音的系统(基于TDM)
以及线路卡等以太网到以太网应用。

MPC853T基于Power Architecture，是恩智浦半导体四通道集成通信控制器(PowerQUICC)的衍
生产品。MPC853T上的CPU是一个32位微处理器(MPC8xx内核)，基于Power Architecture，包含
存储器管理单元(MMU)和指令与数据缓存。
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View additional information for PowerQUICC®处理器，带CPM (两个SCC、1个SMC)、10/100以太网.
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