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NX5P2190是一款先进的电流限制可调型电源开关。它包括欠压和过压锁定、过流、过温、反向
偏置和浪涌电流保护电路。此类电路在发生故障时可将电压源与VBUS接口引脚自动隔离。该设备
具有两个电源开关端子，输入端(VINT)和输出端(VBUS）。电流限制输入(ILIM)定义过流和涌流限
制，电压检测输出(VDET)则监控VBUS上的电压水平。开漏故障输出(FAULT)在发生故障时进行
提示。起动输入(EN)控制开关的状态。EN设为低电平时，设备进入低功耗模式，此时禁用除欠压
锁定电路之外的所有保护电路。未触发过温保护电路时，可随时进入低功耗模式。

NX5P2190专为3 V至5.5 V的工作电压而设计，是电源域隔离保护应用的完整解决方案。起动输入
包括集成式逻辑电平转换，因此该设备与电压较低的处理器和控制器兼容。
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View additional information for 逻辑控制型高边电源开关.

Note: The information on this document is subject to change without notice.
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