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针对汽车市场的i.MX351基于ARM11™内核，运行频率为532 MHz，采用了90纳米技术。i.MX351
的性能通过一个多级缓存系统得到了提升，包含的功能有：用于多通道(5.1)音频的增强型串行音
频接口(ESAI)，用于压缩数字音频连接的SPDIF I/O和一个先进的采样率转换器(ASRC)，支持具
有不同采样率的混合数字内容。对于汽车应用，i.MX351连接选项包括2-CAN模块、连接到MOST
“INIC”收发器的媒体本地总线(MLB)、以太网，并能够通过USB或SDIO连接到外部无线模块。

i.MX351由与之配套的恩智浦电源管理IC (PMIC)，MC13892和MMPF0100提供支持。

https://www.nxp.com.cn/products/power-management/pmics-and-sbcs/pmics/power-management-ic-pmic-for-i-mx35-51:MC13892
https://www.nxp.com.cn/products/power-management/pmics-and-sbcs/pmics/14-channel-configurable-pmic:MMPF0100
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